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Sprinkler T
VT

•	Tillgängliga	storlekar	(nominella):	
		Rördel: DN25/1”, DN32/11/4”, DN40/11/2” and DN50/2”.
  Anslutning: DN10/3/8”, DN15/1/2”, DN20/3/4”, DN25/1”
•	Tryckuppgifter:	
		Arbetstryck : 16 bar.
•	Temperaturdata:	
		Arbetstemperatur : -20°C - +110°C
•	Ytbehandling:	Galvaniserad
•	Anslutningar:	Invändigt gängat utlopp i enlighet med DIN 
2999

•	Obs:	För direkt leverans av en sprinkler upp till en K-faktor  
på 80

Tekniska egenskaper

Sprinkler T - VT                                                                                                   Tekniska data

Tillverkad för Viking SupplyNet av Virotech ® Rohrtechnik GmbH & Co KG. Se i tillverkarens datablad. Anvisningarna kan komma att ändras utan särskilt meddelande

Rördel		D1	
Ans-

lutningsdel	D2 Hole	Cut	G
(mm)	

Dimensioner(mm/tum) Artikel-
nummer

Antal	per	
förpackn-

ing

Vikt	(kg/lb)
(approx.)

Metrisk tum Metrisk tum D3 B1 B2 H2 H3

DN25 1”

DN10 3/8”

24	+0.5-0

25 / 1.0 85 / 3.3 48 / 1.9 23.5 / 0.93 29 / 1.14 VT01000037 50 0.25 / 0.55
DN15 1/2” 25 / 1.0 85 / 3.3 48 / 1.9 23.5 / 0.93 29 / 1.14 VT01000050 50 0.24 / 0.54
DN20 3/4” 31 / 1.2 85 / 3.3 53 / 2.1 23.5 / 0.93 39.5 / 1.56 VT01000075 50 0.29 / 0.64
DN25 1” 37 / 1.45 85 / 3.3 58 / 2.3 23.5 / 0.93 43 / 1.70 VT01000100 50 0.32 / 0.70

DN32 11/4”

DN10 3/8” 25 / 1.0 92 / 3.5 48 / 1.9 28 / 1.1 33 / 1.30 VT012500037 50 0.26 / 0.56
DN15 1/2” 25 / 1.0 92 / 3.5 48 / 1.9 28 / 1.1 33 / 1.30 VT012500050 50 0.25 / 0.55
DN20 3/4” 31 / 1.2 92 / 3.5 53 / 2.1 28 / 1.1 43.5 / 1.71 VT012500075 50 0.32 / 0.70
DN25 1” 37 / 1.45 92 / 3.5 58 / 2.3 28 / 1.1 47.5 / 1.87 VT012500100 50 0.40 / 0.88

DN40 11/2”

DN10 3/8” 25 / 1.0 97 / 3.8 48 / 1.9 31 / 1.22 36 / 1.42 VT01500037 50 0.28 / 0.62
DN15 1/2” 25 / 1.0 97 / 3.8 48 / 1.9 31 / 1.22 36 / 1.42 VT01500050 50 0.28 / 0.62
DN20 3/4” 31 / 1.2 97 / 3.8 53 / 2.1 31 / 1.22 46.5 / 1.83 VT01500075 50 0.33 / 0.73
DN25 1” 37 / 1.45 97 / 3.8 58 / 2.3 31 / 1.22 50.5 / 2.00 VT01500100 50 0.42 / 0.93

DN50 2”

DN10 3/8” 25 / 1.0 112 / 4.4 48 / 1.9 37 / 1.46 42 / 1.65 VT02000037 50 0.32 / 0.70
DN15 1/2” 25 / 1.0 112 / 4.4 48 / 1.9 37 / 1.46 42 / 1.65 VT02000050 50 0.31 / 0.68
DN20 3/4” 31 / 1.2 112 / 4.4 53 / 2.1 37 / 1.46 52.5 / 2.06 VT02000075 50 0.37 / 0.82
DN25 1” 37 / 1.45 112 / 4.4 58 / 2.3 37 / 1.46 56.5 / 2.22 VT02000100 50 0.45 / 0.99

Sprinkler T - VT                                                   Materiallista
Del Beskrivning Material
1 Anslutningsdel Stål ( galvaniserat )
2 Halvklammer Stål ( galvaniserat )
3 Sexkantsskruv M8 Stål ( galvaniserat )
4 Låsbricka Plast
5 Packning EPDM

Sprinkler T - VT                                     Installationsanvisningar
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1. Borra hål med diameter 24 +0,5 mm, grada och rengör från  
   borrning avfall.
2. Kontrollera tätning för rätt passform och installera VTS.
3. Jämnt åt insexskruvarna (ca 20 Nm).
4. Komponenten är klar för användning.


