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KONVENTIONELL SPRINKLER

1. PRODUKTBESKRIVNING

Vikings Microfast® och MicrofastHP® quick response uppatriktade och konven-
tionella sprinkler ar sma temperaturkansliga spraysprinkler med glasbulb som

finns tillgangliga med en mangd olika ytbehandlingar, temperaturgraderingar och
munstycksOppningar som kan méta olika konstruktionskrav. De sarskilda polybelag-
gningarna, PTFE (Polytetrafluoreten) och ENT (Kemisk nickel) beldggningarna kan
anvandas i estetiskt kravande sammanhang dar olika farger kravs. Utover detta har
dessa belaggningar undersokts for korrosiva miljéer och ar cULus-listade som kor-
rosionsbestandiga i enlighet med Godkannandetabellen. FM Global har godkéan-
nandekategori for ENT som korrosionsbestédndiga. (OBS FM Global har ingen
godkénnandekategori fér PTFE och polybeldggningarna som korrosionsbesténdiga).

| NIKING

=

Varning: Detta dokument &r en Overséttning.

Oppningslocket och munstycksventilen halls pa plats av glasbulbskonstruktionen.
| handelse av brand expanderar den varmekansliga vatskan i glasbulben vilket
medfor att bulben spricker och att ventilen och dppningslocket lossnar. Vatten

strémmar genom sprinklerhuvudet och traffar spridarplattan vilket astadkommer en Dokumentet &r framtaget fér information varfor
homogen spridningsbild som slacker eller kontrollerar branden. Vi ej kan garantera riktigheten eller att inne-

hallet &r komplett. Det engelska orginaldoku-
2. LISTNINGAR OCH GODKANNANDEN ment Form No.080488 dated 4 december 2013

géller somreferens dokument.

c.,s cULus listad: Category VNIV
FM godkénd: Class 2002 & 2020

Vikings tekniska data kan erhallas fran The

APPROVED Viking Corporations hemsida pa

ABS Certified: Certificate 04-HS407984B-PDA _ http://www.vikinggroupinc.com =
Hemsidan kan innehalla en mer aktuell utgava
VdS godkand: Certificate G4060054, G4880046, G4930039, och av databladet 4n denna utgava.
G4980020

LPC godkéand: Ref. No. 096e/03, TE30401 och TE30872

&
c € CE Certified: Standard EN 12259-1, EC certificate of conformity 0832-CPD-2001, 0832-CPD-2003, 0786-CPD-40131,
0786-CPD-40171 och 0786-CPD-40278

% MED Certified: Standard EN 12259-1, EC certificate of conformity 0832-MED-1003 och 0832-MED-1008

Se i Godkannandetabellen och dimensioneringskraven for godkdnnandekrav som maste féljas enligt cULus och FM.

3. TEKNISK INFORMATION

EGENSKAPER

« Tillganglig sedan 1987

¢ Minsta tillatna tryck: 0,5 bar*.

e Hogsta tillatna arbetstryck: Sprinklerna VK315 och VK340 &r klassade for anvdandning med ett hogsta tillatet arbetstry-
ck i vatten fran 0,5 bar till 17,2 bar for hégtryckssystem. Hogtryckssprinkler (HP) kan identifieras genom bendamnin-
gen ”250” praglat pa spridarplattan. Alla andra artikelnummer, som ej angivits ovan, ar klassade for hogst 12 bars
arbetstryck i vatten.

»  Provtryckt i fabrik upp till 34,5 bar.

*  Provning: USA-patent nr 4,839,870.

+  Gangstorlek: Se i Godkannandetabell

*  Nominell K-faktor: Se i Godkadnnandetabell

»  Glasbulbvatskans temperatur klassad till -55°C

» Total langd: Se i Godkannandetabell

* cULus Listing, FM godkannande och NFPA 13 installerar kraver minst 0,5 bar. Den lagsta arbetstryck for LPCB och CE Typgodkannanden
ar 0,35 bar.

MATERIAL

Ok: Massing UNS-C84400 eller Massing «QM» for Sprinkler 12978, 06766B, 07060 och 12281. Massing UNS-C84400 for alla andra
sprinkler

Spridarplatta: Massing UNS-C23000 eller Koppar UNS-C19500 for sprinklerna 12978, 06764B och 12218. Koppar UNS-C19500 fér
sprinklerna 06665B, 07060 och 14817. Massing UNS-C26000 for alla andra sprinkler.

Hylsa (for sprinklerna 06719B, 06717B och 12286): massing UNS-C36000

Kanselkropp: Glasbulb, nominell dimension 3 mm

Ventil: Nickellegering, pa bada sidor dverdragen med PTFE

Skruv: Massing UNS-C36000

Oppningslock och insats: Koppar UNS-C11000 och rostfritt stal UNS-S30400
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Tillbehor 6ppningslock: Massing UNS-C36000

Utlésningsfjader (for sprinkler 12104): Rostfritt stal

For PTFE 6verdragna sprinkler: ventil — exponerad; skruv — nickelbelagd; 6ppningslock - PTFE Overdraget
For Poly-belagda sprinkler: ventil — exponerad

For ENT 6verdragna sprinkler: ventil — exponerad; skruv & dppningslock - ENT dverdraget

ANVISNINGAR FOR BESTALLNING (SE AVEN | AKTUELL PRISLISTA FRAN VIKING)

Bestall Microfast® quick response uppatriktade och konventionella sprinkler genom att till grundsprinklerdelens nummer férst lagga
till tilamplig beteckning for sprinklerns ytbelaggning och darefter tillamplig beteckning for temperaturgraderingen.

Ytbelaggning: Massing=A, Chrome-Enloy® = F, vit Polyester = M/-W, Svart Polyester = M/-B, Svart PTFE = N och ENT = JN
Temperaturgradering: 57°C = A, 68°C =B, 79°C = C, 93°C = E och 141°C =G

Exempel: Sprinkler VK300 med 1/2” (15mm) anslutning, massingstyp och 68°C temperatur = artikelnummer 12978AB.
TILLGANGLIGA TEMPERATURGRADERINGAR OCH YTBEHANDLINGAR FOR SPRINKLER - (se tabel 1)

TILLBEHOR (se &ven avsnitt "Sprinklertillbehér” i Vikings databladsbok).

Sprinklernycklar:
A. Standardnyckel: Art.nr. 10896W/B (tillganglig sedan 2000)

Reservsprinklerskap:
A. For sex sprinklerhuvuden: Artikelnr 01724A (tillgangligt sedan 1971)
B. For tolv sprinklerhuvuden: Artikelnr 01725A (tillgangligt sedan 1971)

4. INSTALLATION
Se tillampliga installationsstandarder fran NFPA.

5. FUNKTION

| samband med brand kommer den varmekansliga vatskan i glasbulben att 16sa ut och frigéra 6ppningslocket och utlésningsventilen.
Vatten strémmar genom sprinklerhuvudet och traffar spridarplattan vilket astadkommer en homogen spridningsbild som slacker eller
kontrollerar branden.

6. SKOTSEL, UNDERHALL OCH BESIKTNING

Se NFPA 25 for anvisningar om skétsel, underhall och besiktning.

Tabell 1: Tillgéngliga temperaturgraderingar och ytbehandlingar for sprinkler

Temperatur- Nominell temperatur-gradering | Hogsta forekommande taktem- )
- e 1 Bulbfarg
klassning (utlésnings-temperatur) peratur
Normal 57°C 38°C Orange
Normal 68°C 38°C Rod
Mellanhdg 79°C 65°C Gul
Mellanhdg 93°C 65°C Gron
Hog 141°C 107°C Bla

Ytbehandlingar: Massing, Chrome-Enloy®,vit Polyester, Svart Polyester, Svart PTFE och ENT.
Korrosionsskydd?: Vit Polyester, Svart Polyester, Svart PTFE och ENT. ENT i alla temperaturer utom 57 ° C.

1 Utlésningstemperaturen &r stimplad pa spridarplattan.

2 Baserat pa NFPA 13. Andra begransningar kan galla, beroende pa brandbelastning, sprinklerplacering eller andra krav som
angivits av kravstallaren. Se sarskilda installationsanvisningar.

3 De korrosionsskyddande beldggningarna har klarat standardiserade korrosionstester som krévs av de testorganisationer som
anges pa sid 51c. Dessa tester kan inte och representerar inte heller alla mdjligt férekommande korrosiva miljéer. Fore
installation skall man sakerstalla via slutanvandaren att belaggningarna ar kompatibla med eller lampliga for den féreslagna
miljon. For slutna sprinklerhuvuden ar de angivna belaggningarna
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GOd kan nandelista 1 (U L) l— Temperatur sprinkler
MICROMATIC® OCH MicromaticHP® QUICK RESPONSE o Te'""e’a'“_’ 'éf!‘b'ic'fa
Uppatriktade och Konventionella sprinkler AW1~— Ytbehandling tickbricka
Max arbetstryck i vatten 12,1 bar FORKLARING
Gr- Nominell Nominell Godkiannanden?
und-sprin- anslut- o | Total (Se aven i konstruktionsanvisningarna)
SIN . . K-faktor .
kler- nings-ganga . langd 4 14
del nr' (mm) (metrisk) cULus vds LPCB CE MED
Uppatriktad -Standardmunstycks6ppning
12978 VK300 15 mm 80,6 56 A1, B4 - - - -
07060 VK345 15 mm 80,6 56 - A2 A2 B212 B2'°
Konventionell -Standardmunstycks6ppning
067668 | VK310 [ 15 mm 806 | 56 | A2 - A2 B2'2 | B2
Uppatriktad —Stor munstycksoppning
06665B | VK350 20 mm 115,2 59 A1, B4 A2 A2 B21'2 -
14817 VK350 20 mm 115,2 59 A1, B4 A2 A2 B212 -
06764B'® | VK350 15 mm 115,2 59 A1, B4 A2 - A213 -
Konventionell — Stor munstycks6ppning
067688 | VK354 | 20 mm 1152 | 59 | A3 - A2 B212 --
Uppatriktad - Liten munstyckséppning'!
06717B" | VK325 15 mm 40,3 56 A1 - - - -
06719B" | VK327 15 mm 57,0 56 A1 - - - -
06931B" [ VK3271 10 mm 57,0 56 - A2 - c3™ -

Max arbetstryck i vatten 17,2 bar

Uppatriktad - Standardmunstycks6ppning

12281 | Vvk315 | 15mm | 806 | 56 | A1 | - [ - T - T -
Uppatriktad - Liten munstyckséppning®
12286" | VK340 | 15mm | 403 | 56 A1 | - [ - T - T -
Godkénda temperaturgraderingar Godkénda ytbehandlingar
A 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 1 - Massing, Chrome, Vit Polyester® 8, Svart Polyester® © och Svart PTFE®
93°C (200°F) et 141°C (286°F) 2 - Massing, Chrome, Vit Polyester®, Svart Polyester®
B 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F) och i - '\E"ﬁi'”g och Chrome
141°C (286°F)
C 68°C (155°F)

1 Grundsprinklerdelnumret anges. For fullstadndigt artikelnummer hanvisas till Vikings aktuella prislista.

2 Redovisad K-faktor varde ar i metrisk enhet och galler vid anvandning av bar som tryckenhet. Nar tryck beraknas i kPa, skall den angivna
metriska k-faktorn delas med 10,0.

3 Denna tabell anger godkannanden vid tryckningstillfallet. Andra godkéannanden kan vara under behandling. Kontrollera hos till-verkaren
angaende eventuella ytterligare godkdnnanden.

4 Listad av Underwriters Laboratories Inc. for anvandning i USA och Kanada.

5 cULus-listad som korrosionsbestandig.

6 Andra farger finns tillgangliga pa begaran och med samma listningar och godkédnnanden som standardfarger.

10 Listningar och godkannanden begransas till Light Hazard Occupancies dar sadan ar tillaten enligt tillampat installations regelverk och enbart
for fullstandigt hydraulisk beraknade vatrorsystem. Undantag: 4.2K Sprinkler bor installeras pa ett hydraliskt kalkylerat torrérs system dar réren
ar korrisions bestandiga eller galvaniserat.

11 Sprinklerns munstycksoppning ar férsedd med en hylsa.

12 CE certifierad, enligt EN 12259-1, EU intyg 6ver 6verensstimmelse 0832-CPD-2001 och 0832-CPD-2003.

13 CE certifierad, enligt EN 12259-1, EU intyg 6ver 6verensstammelse 0786-CPD-0278.

14 CE certifierad, enligt EN 12259-1, EU intyg 6ver 6verensstdmmelse 0786-CPD-40130.

15 MED certifierad, enligt En 12259-1, EU intyg 6ver 6verensstammelse 0832-MED-1003 och 0832-MED-1008.

16 Sprinkler 2" NPT med Stor munstycksdppning ar listad och godkand fér eftermontering endast.
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KONSTRUKTIONSKRAV - UL

(Se aven i Godkannandetabell)

Krav i cULus-listning: Quick Response Uppatriktade och Konventionella Sprinkler ar cULus-listade pa det satt som framgar av

Godkannandetabell, for installation i enlighet med senaste utgava av NFPA 13 for standardsprinkler av spraytyp eller for Old style

(konventionella) sprinkler.

» Dimensionerade for riskklasserna Light och Ordinary Hazard (undantag: sprinkler med liten munstyckséppning begransas till
Light Hazard, nér sa tillates enligt anvand installationsstandard, och i fulstandigt hydrauliskt beraknade vatrérsystem)

» Installationsreglerna for uppatriktade standard spray sprinkler i NFPA 13 maste foljas. For konventionella sprinkler skall
installationsanvisningarna for Old style (konventionella) sprinkler foljas.

VIKTIGT: Se alltid i Bulletin Form nr F_091699 — Skoétsel och Underhall av Sprinkler. Se aven sid QR1-2 for allménna
anvisningar avseende skotsel, installation och underhall. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med senaste
utgava av Vikings datablad, tillampliga standarder fran NFPA, FM Global, LPCB, Assemblee Pleniere, VdS eller andra
motsvarande organisationer. Dessutom skall man folja forbehall i myndighetsforeskrifter, lokala ordningsstadgar, eller
standarder dar detta kan vara aktuellt.

Skyddslock

for sprinkler
Anlaggningsyta

10896 0)

Figur 1: Standard sprinklernyckel 10896W/B
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GOd kénnandelista 2 (FM) l— Temperatur sprinkler
—

MICROMATIC® OCH MicromaticHP® QUICK RESPONSE Temperatur tickbricka
AW1-<— Ytbehandling téckbricka

FORKLARING

Uppatriktade och Konventionella sprinkler
Max arbetstryck i vatten 12,1 bar

Grund-sprinkler- Nor_nlnell ﬁnslut- Nomlnelz! Total Godkannanden FM3?
1 SIN nings-ganga K-faktor . . . . -
del nr X langd (Se aven i konstruktionsanvisningarna)
(mm) (metrisk)
Uppatriktad -Standardmunstycksoppning
12978 VK300 15 mm 80,6 56 A2, B3
07060 VK345 15 mm 80,6 56 A2
Uppatriktad —Stor munstycksoppning
06665B VK350 20 mm 115,2 59 A2, B3
14817 VK350 20 mm 115,2 59 A2, B3
06764B7 VK350 15 mm 115,2 59 A2, B3
Uppétriktad - Liten munstyckséppning*
067178 | vk325 |  15mm | 403 [ 56 A1
Godkanda temperaturgraderingar Godkéanda ytbehandlingar
A 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F) och 1-Massing och Chrome
141°C (286°F) 2 - Méssing, Chrome, Vit Polyester®, Svart Polyester®
- 8
B 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F) och 141°C (286°F)  |° ~ENT
1 Grundsprinklerdelnumret anges. For fullstandigt artikelnummer hanvisas till Vikings aktuella prislista.
2 Redovisad K-faktor varde ar i metrisk enhet och galler vid anvandning av bar som tryckenhet. Nar tryck beraknas i kPa, skall den angivna
metriska k-faktorn delas med 10,0.
3 Denna tabell anger godkdnnanden FM vid tryckningstillfallet. Andra godk&nnanden kan vara under behandling. Kontrollera hos till-verkaren
angaende eventuella ytterligare godkdnnanden.
4 FM-godkanda som quick response, Icke-Storage, pendent sprinklers. For specifik tillampning och installationskrav, referera de senaste
gallande FM Loss Prevention Sheets data (inklusive Data Sheet 2-0).
5 Andra farger finns tillgangliga pa begaran och med samma listningar och godkédnnanden som standardfarger.
6  Sprinklerns munstycksdppning ar férsedd med en hylsa.
7 Sprinkler ¥2" NPT med Stor munstycksoppning ar listad och godkand for eftermontering endast.
8 FM-godkénda som korrosionsbestandig

KONSTRUKTIONSKRAV - FM

(Se aven i Godkannandetabell)

Krav i FM.godkdnnande: Quick Response Uppatriktade Sprinkler ar FM-godkanda pa det satt som framgar av Godkannande-
tabell, for installation enbart i vatrorsystem ( eller i forutldsningssystem som kvalificerar sig som vatrérssystem), i enlighet med
installationskrav i senaste tillampbara FM Loss Prevention Data Sheets and Technical Advisory Bulletins. FM Global Loss Preven-
tion Data Sheets and Technical Advisory Bulletins innehaller anvisningar som bl a behandlar minimikrav pa vattenférsorjningens
kapacitet, hydraulisk dimensionering, taklutning och hinder, minsta och storsta tillatna tackningsyta och kraven for avstand mellan
spridarplatta och tak.

ANM: Installationskraven enligt FM kan avvika fran kraven i cULus och/eller NFPA.

VIKTIGT: Se alltid i Bulletin Form nr F_091699 — Skotsel och Underhall av Sprinkler. Se dven sid QR1-2 fér allmanna
anvisningar avseende skotsel, installation och underhall. Vikings sprinkler skall installeras i enlighet med senaste
utgava av Vikings datablad, tillampliga standarder fran NFPA, FM Global, LPCB, Assemblee Pleniere, VdS eller andra
motsvarande organisationer. Dessutom skall man félja forbehall i myndighetsforeskrifter, lokala ordningsstadgar, eller
standarder dar detta kan vara aktuelit.
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